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Installationsrichtlinien
Aufbau Videosystem mit Strangverteiler

ANMERKUNG: Anschluss mit 2 Adern polaritätsfrei.

WOHNHAUS 1 WOHNHAUS 2

2 2

Spannungsversorgung 346000

Steigleitungen Steigleitungen

Spannungsversorgung 346000

Wohnhaus 1 
Türstation

zu weiteren Strangverteilern

Wohnhaus 2 
Türstation

2 2
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SYSTEMERWEITERUNG MIT 

STRANGVERTEILER BEST.NR. 

346851, BEISPIEL 2

Der Strangverteiler Best.Nr. 346851 

im Verstärkermodus (MOD = 0) ermög-

licht folgende Funktionen:

 Verstärkung des Videosignals für wei-

tere 200 m Übertragungsreichweite 

(bei Verwendung von Systemkabel 

Best.Nr. 336904)

 Bedingt durch die Verwendung  

eines weiteren Netzgerätes erhöht sich 

die maximale verwendbare  

Anzahl an BUS-Geräten

 Verwendung von max. 3 Strangvertei-

lern in Serie mit der Konfiguration 

MOD = 0 (max. 600 m)
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Spannungsversorgung 346000

Türstation

346851  
Strangverteiler 
konfiguriert mit 
MOD = 0

Video-Adapter
346830

Spannungsversorgung 346000

zu den Hausstationen

Video-Adapter
346830
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346851  
Strangverteiler 
konfiguriert mit 
MOD = 0

Spannungsversorgung 346000
Video-Adapter
346830
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Hausstation

Hausstation
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