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X3optimiert:
platz-, zeit-und kostenoptimierter Verteilerbau auf dem heutigen Stand der technik

Zeitsparend: Mit X3optimiert bauen Sie Ihren Verteiler in wenigen Minuten 
dank eines modularen Systems mit Steckanschluss.

Vorteile die überzeugen

Sowie weitere Vorteile wie Durchverschienung von Hilfs-/Signalkontakten und von 
Schrittschaltern wie auch ein cleveres Beschriftungssystem.

X3optimiert:

Verschienung von LS 1L/N, 4L und FI/LS 2L auf
einer reihe und mit einem Kamm

erweiterbar
ohne anpassungen 
der Kammschiene

Kopf Fi:
Fehlerstromschutz
mehrerer abgänge

Berührungsschutz
IP20

platzsparend:
1-poliger LS mit integriertem N-trenner = 1te
4-poliger LS 4L = 3te

Kompakt: einspeiseelement 1te anschluss für (1x)4x16mm2

Sicher: 100% sicher 
dank Steckanschluss
nach eN60898-1  
(unempfindlich  
gegenüber temperatur-
einflüssen)

einfach: 1 Kamm 3 Längen: 
6/12/18te (4-polig, 63a)
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FI/LS- und FI-DX3optimiert

Sortimentsübersicht

LS-DX³optimiert: 
Sortimentsübersicht

Leitungsschutzschalter 

B Charakteristik

4500 A/6kA 6000 A/10kA 10000 A/16kA

1LN 3L 4L 1LN 3L 4L 1LN

1TE 3TE 3TE 1TE 3TE 3TE 1TE

10A
4074 54 

806 018 101

13A
4074 60 

806 029 101

16A
4074 55 

806 019 101

20A
4074 56 

806 020 101

C Charakteristik 1A
4076 92 

806 110 101

2A
4076 93 

806 112 101
4091 45 

806 112 151

3A
4076 94 

806 114 101

4A
4076 95 

806 115 101

6A
4068 65 

805 116 001
4068 88 

805 176 001
4069 06 

805 176 301
4076 96 

806 116 101
4079 05 

806 176 381
4091 48 

806 116 151

8A
4076 97 

806 117 101

10A
4068 67 

805 118 001
4068 90 

805 178 001
4069 08 

805 178 301
4076 98 

806 118 101
4079 06 

806 178 381
4091 50 

806 118 151

13A
4068 68 

805 129 001
4068 91 

805 189 001
4069 09 

805 189 301
4076 99 

806 129 101
4079 25 

806 189 381
4091 51 

806 129 151

16A
4068 69 

805 119 001
4068 92 

805 179 001
4069 10 

805 179 301
4077 00 

806 119 101
4079 07 

806 179 381
4091 52 

806 119 151

20A
4068 70 

805 120 001
4068 93 

805 180 001
4069 11 

805 180 301
4077 01 

806 120 101
4079 08 

806 180 381
4091 53 

806 120 151

25A
4068 71 

805 121 001
4068 94 

805 181 001
4069 12 

805 181 301
4077 02 

806 121 101
4079 09 

806 181 381

32A
4068 72 

805 122 001
4068 95 

805 182 001
4069 13 

805 182 301
4077 03 

806 122 101
4079 10 

806 182 381

40A
4077 04 

806 123 101

C Charakteristik 6A
4068 79 

805 116 041
4068 97 

805 176 041
4069 15 

805 176 341
4077 10 

806 116 141
4078 43 

806 176 041
4079 12 

806 176 341

10A
4068 81 

805 118 041
4068 99 

805 178 041
4069 17 

805 178 341
4077 12 

806 118 141
4078 44 

806 178 041
4079 13 

806 178 341

13A
4068 82 

805 129 041
4069 00 

805 189 041
4069 18 

805 189 341
4077 13 

806 129 141
4078 50 

806 189 041
4079 19 

806 189 341

16A
4068 83 

805 119 041
4069 01 

805 179 041
4069 19 

805 179 341
4077 14 

806 119 141
4078 45 

806 179 041
4079 14 

806 179 341

20A
4068 84 

805 120 041
4069 02 

805 180 041
4069 20 

805 180 341
4077 15 

806 120 141
4078 46 

806 180 041
4079 15 

806 180 341

25A
4068 85 

805 121 041
4069 03 

805 181 041
4069 21 

805 181 341
4077 16 

806 121 141
4078 47 

806 181 041
4079 16 

806 181 341

32A
4068 86 

805 122 041
4069 04 

805 182 041
4069 22 

805 182 341
4077 17 

806 122 141
4078 48 

806 182 041
4079 17 

806 182 341

Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter Typ: A-Hpi, 30mA, 2L Typ: A-Hpi, 30mA, 2L

4500A/6kA 6000A/10kA

C Charakteristik 6A
4108 53 

805 146 261

10A
4107 52 

804 148 261
4108 54 

805 148 261

13A
4107 48 

804 159 261
4108 51 

805 159 261

16A
4107 53 

804 149 261
4108 55 

805 149 261

20A
4107 54 

804 150 261
4108 56 

805 150 261

25A
4107 55 

804 151 261
4108 57 

805 151 261

32A
4107 56 

804 152 261
4108 58 

805 152 261

C Charakteristik 10A
4107 60 

804 148 361
4108 70 

805 148 361

13A
4107 49 

804 159 361
4108 68 

805 159 361

16A
4107 61 

804 149 361
4108 71 

805 149 361

20A
4107 62 

804 150 361
4108 72 

805 150 361

25A
4107 63 

804 151 361
4108 73 

805 151 361

32A
4107 64 

804 152 361
4108 74 

805 152 361

Fehlerstromschutzschalter 
Kopf-FI Monoblock

Typ: A-Hpi, 30mA, 4L

40A
4116 58 

531 132 200

63A
4116 59 

531 142 200

Kopf-FI Einzelgerät Typ: A, 30mA, 4L Typ: A-Hpi, 30mA, 4L Typ A, 300mA, 4L

25A
4116 74 

531 122 000
4116 94 

531 122 100
4116 84 

531 126 000

40A
4116 75 

531 132 000
4116 95 

531 132 100
4116 85 

531 136 000

63A
4116 76 

531 142 000
4116 96 

531 142 100
4116 86 

531 146 000

Anschluss DX3optimiert

Anschlusselement 4L/63A Kopf-FI 5TE
4063 01 

806 997 051

Einspeiseelement 4L/63A 1TE
4062 98 

806 998 581

Kamm HX3optimiert

Kamm HX3optimiert
 
4L/63A 6TE

4052 00 
806 999 101

Kamm HX3optimiert
 
4L/63A 12TE

4052 01 
806 999 111

Kamm HX3optimiert
 
4L/63A 18TE

4052 02 
806 999 121 

Zahnabdeckung Kamm HX3optimiert 3TE
4052 15 

806 999 951

Kamm HX3optimiert
 
4L/63A 24TE

4052 10 
806 999 151

Anschlussklemme zu HX3optimiert
 
24TE 24TE

4052 08 
806 997 101

Schraub

Schraub

Steck

Schraub

Schraub

Schraub

Schraub

Schraub

Schraub

Schraub

Abgang:  
Kamm HX3optimiert

Abgang:  
Anschlussmodul
406301

Steck

Schraub




