
0300 98 0300 99

032304-5679o.eps
032308-5075n.eps

1

2

3

Emb. Réf. Guide-câble pour un seul conducteur

Blanc Pour câbles de Ø3 à Ø6 mm 9,6
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Longueur 2,1 m
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Longueur 1,2 m

Pour câbles de Ø7 et Ø9 mm 12,6
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■ Montage

Permettent de fixer rapidement un câble sur une paroi sans le blesser 
grâce au double fond, isolant le clou (ou l’agrafe) du câble 
2 modes de fixation possibles :
-  par clou ou agrafe, fond prépercé tous les 10 cm

Créneaux pour faciliter le passage du marteau ou de l’agrafeuse
- par adhésif, semelle équipée d’un autocollant de 1 mm d‘épaisseur
absorbant les inégalités de surface
Livrés avec couvercle Matière PVC

1 : Nombre de mètres contenus dans l’emballage

Guide-câble pour un seul conducteur

Goulottes DLP




