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■ Montage

Mini-Leitungsführungskanal mit Doppelboden, 
geschützte Kabelkammer zum Schutz gegen Isolierbeschädigung 
Befestigung:
mit Nagel oder Agrafe, Lochung in Abständen von 10 cm 
Rinne für die erleichterte Führung von Werkzeugen wie Elektrotacker
Klebeband, rückseitiger, 1 mm dicker Klebe streifen zum Ausgleich von 
Unebenheiten der Oberfläche
Länge 2,10 m 
mit Deckel aus PVC und Klebeband

Kabelprofile für Einzelkabel

VE Art. Kabelprofil für Einzelkabel

Weiss Für Kabel von Ø 3 bis Ø 6 mm 9,6
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Länge 2,1 m
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Länge 1,2 m

Für Kabel von Ø 7und Ø 9 mm 12,6
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Länge 2,1 m
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Länge 1,2 m

1 : Anzahl Meter pro Verpackung

Brüstungskanäle DLP




