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Axolute
Dimmers und Green switch 

Programm Axolute

� Dimmers

Lasttabelle (Lampen und Trafos)

Art. Betriebsspan-
nung Frequenz Spannung Glühlampen Halogenlampen 

und Sparlampen
NV-Halogenlampen
mit konvent. Trafo

NV-Halogenlampen
mit elektr. Trafo

Leuchtstofflam-
pen

mit Steuergerät
0–10 V

Fluoreszenz-
lampen LED

HD4433
HC4433
HS4433

110/230 V a.c 50/60 Hz
230 V a.c 2000 

W
8,5 A

2000 W
8,5 A

1000 VA
4,3 A

1000 VA
4,3 A

10 x (2 x
6 W)

2,1 A
500 VA

2,1 A
500 VA

2,1 A
110 V a.c 1000 

W 1000 W 500 VA 500 VA 5 x (2 x
36 W) 250 VA 250 VA

HD4434
HC4434
HS4434

110/230 V a.c 50/60 Hz

230 V 
a.c

Maxi. 400 W 1,7 A 400 W 1,7 A 400 W 1,7 A 400 VA 1,7 A - - - - - -
Min. 40 W 0,2 A 40 W 0,2 A 40 W 0,2 A 40 VA 0,2 A - - - - - -

110 V 
a.c

Maxi. 200 W 1,7 A 200 W 1,7 A 200 W 1,7 A 200 VA 1,7 A - - - - - -
Min. 20 W 0,2 A 20 W 0,2 A 20 W 0,2 A 20 VA 0,2 A - - - - - -

Erkennungsbereich

Verdrahtungsbeispiel
HD/HC/HS4433

HD/HC/HS4433

HD/HC/HS4434

HD/HC/HS4434

Lasttabelle (Lampen und Trafos)

Art. Last Art Betriebsspan-
nung Frequenz Spannung Glühlampen Halogenlampen 

und Sparlampen

NV-Halogen-
lampen

mit konvent. 
Trafo

NV-Halogen-
lampen

mit elektr. Trafo

Leuchtstofflam-
pen

mit Steuergerät
0–10 V

Fluoreszenz-
lampen LED

HD4402
HC4402
HS4402

Resistiv 230 V a.c 50 Hz 230 V a.c 60 - 500 W 60 - 500 W - - - - -

HD4411
HC4411
HS4411

Alle Lasten 100/240 V a.c 50/60 Hz

240 V 
a.c

Maxi. 400 W 400 W 400 W 400 VA 200 VA 75 VA 75 VA

Min. 3 W 3 W 3 VA 3 VA 3 VA 3 VA 3 VA

110 V 
a.c

Maxi. 200 W 200 W 200 VA 200 VA 100 VA 75 VA 75 VA

Min. 3 W 3 W 3 VA 3 VA 3 VA 3 VA 3 VA

� Präsenzmelder und Bewegungsmelder mit Bedientaster

2

•   LED verde o blu acceso = presenza tensione
•   Green or blue LED on = live
•   Led vert ou bleu allumé = présence secteur
•    Grüne oder blaue Leuchte an = Spannung vorhanden
•    Led verde o azul encendido = presencia de tensión
•   Groene of blauwe led aan = onder spaning
•   Led verde ou azul aceso = presença sector

•    Utilizzo pulsante remoto con lampade di localizzazione
•   Use remote pushbutton with locating lamps
•    Utilisation poussoir à distance avec lampe de localisation
•    Gebrauch einer Fernbedienungstaste mit 

Lokalisationsleuchte

•    Uso del pulsador remoto con lámparas de localización
•   Gebruik van een afstandtoets met positielichten
•    Utilização de pressor remoto com lâmpada de localização

< 2 s
> 2 s

+

50 m max.

L4741/230
L4741/230V NO

OK
LN4742V12-LN4742V12T-LN4742V12V
LN4742V230-LN4742V230T-LN4742V230V
LN4742V127-LN4742V127T-LN4742V127V
LN4743V12-LN4743V12V
LN4743V127-LN4743127V
LN4743V230-LN4743V230V
H4743B/230-H4743B/127

HD/HC/HS4433
L/N/NT4433N
AM5433
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HD/HC/HS4433 L/N/NT4433N AM5433

100 - 240 V~

50 / 60 Hz

2 x 2,5 mm2

-5°C / +45°C

300 lux

15 mn

45 m2 (PIR/US)

230 V~ 2000 W
8,5 A

1000 VA
4,3 A

10x(2x36 W)
4,3 A

500 VA
2,1 A

1000 VA
4,3 A

500 VA
2,1 A

110 V~ 1000 W 500 VA 5x(2x36 W) 250 VA 500 VA 250 VA

8 m (PIR/US)

1,2 m

m : 64 8

≈ 6 m  
(PIR/US)

2

100 m max.

HD/HC/HS4434
L/N/NT4434N
AM5434
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HD/HC/HS4434 L/N/NT4434N AM5434

100 - 240 V~

50 / 60 Hz

2 x 2,5 mm2

-5°C / +45°C

300 lux

15 mn

45 m2 (PIR)

230 V
Max. 400 W 1,7 A 400 VA 1,7 A 400 VA 1,7 A

Min. 40 W 0,2 A 40 VA 0,2 A 40 VA 0,2 A

110 V
Max. 200 W 1,7 A 200 VA 1,7 A 200 VA 1,7 A

Min. 20 W 0,2 A 20 VA 0,2 A 20 VA 0,2 A

8 m (PIR)

1,2 m

m : 64 8

≈ 6 m 

2

100 m max.

HD/HC/HS4411




