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Axolute
Einsätze

EINSÄTZE
ARTIKEL

 White   Aluminium  Anthrazit

BELEUCHTUNGSSTEUERUNG

Wechselschalter 1P 16 AX 250 V a.c - Axialeinsatz mit Steckklemmen - 1-Modul  HD4003A HC4003A HS4003A

Wechselschalter 1P 16 AX 250 V a.c - Axialeinsatz mit Steckklemmen - 2-Module HD4003M2A HC4003M2A HS4003M2A

Taster 1P (NO) 10 A 250 V a.c - Axialeinsatz mit Steckklemmen - 1-Modul HD4005A HC4005A HS4005A

Taster (NO) 10 A 1P 250 V a.c -Axialeinsatz mit Steckklemmen - 2-Module HD4005M2A HC4005M2A HS4005M2A

Sonnerietaster mit Beschriftungsschild beleuchtet - Ausführung neutral - 2-Module H4040 - -

Kreuzschalter Sch. 6 1P 16 AX 250 V a.c - Axialeinsatz mit Schraubklemmen - 1-Modul HD4004 HC4004 HS4004

Kreuzschalter Sch. 6 1P 16 AX 250 V a.c - Axialeinsatz mit Schraubklemmen - 2-Module HD4004M2 HC4004/2 HS4004/2

Elektronischer Taster 1P (NO) leise schaltend 2 A 1P 230 V a.c - 1-Modul HD4045 HC4045 HS4045

Drehdimmer 500W - 1-Modul HD4402 HC4402 HS4402

Universal Tastdimmer für alle Lasten - 2-Module HD4411  
348 113 001

HC4411 
348 113 831

HS4411 
348113041

Tastdimmer 0-10 V - 2-Module HD4410 
348 513 001

HC4410 
348 513 831

HS4410 
348 513 041

IR-Bewegungsmelder passiv 3L 1-Modul  HD4431 HC4431 HS4431

IR-Bewegungsmelder passiv 3L - Ein/Aus/Automatik - 2-Module  HD4432 HC4432 HS4432

Bewegungsmelder mit integriertem Bedientaster PIR+US - Ein/Aus/Automatik - 2-Module HD4433 HC4433 HS4433

Bewegungsmelder mit integriertem Bedientaster PIR - Ein/Aus/Automatik - 2-Module HD4434 HC4434 HS4434

STORENSTEUERUNG UND DREHSCHALTER

Storenschalter 16 A 250V a.c - 1-Modul HD4027 HC4027 HS4027

Storenschalter 16 A 250V a.c - 2-Module HD4027M2 HC4027/2 HS4027/2

Storentaster 1P (NO) 10 A 250 V a.c16 A 250V a.c - 1-Modul HD4037 HC4037 HS4037

Doppel-Storentaster 1P (NO) + 1P (NO) 10 A 250 V a.c16 A 250V a.c - 2-Module HD4037M2 HC4037/2 HS4037/2

Dreh-Stufenschalter - Stellungen 0-1-2-3 - 1P 3 A 250V a.c - 2-Module HD4016 HC4016 HS4016

Doppel-Storentaster mit STOP Funktion 10 A 250V a.c - 1-Modul HD4036ST HC4036ST HS4036ST

Doppel-Storentaster mit STOP Funktion 16 A 250V a.c - 1-Modul HD4027VMC HC4027VMC HS4027VMC

Drehschalter - Stellungen 0-1 - 2-Module HD4016-00 HC4016-00 HS4016-00

Drehschalter - Stellungen 0-1-Aut. - 2-Module HD4016-20 HC4016-20 HS4016-20

SONSTIGE STEUERUNGEN

Ausschalter 2P 20 A 250V AC - 1-Modul HD4002 HC4002 HS4002

Ausschalter 2P 32 A 250V AC - 1-Modul HD4011 HC4011 HS4011

Schlüsselschalter EIN-AUS Stellung 2P 16 A 250V AC - 1-Modul HD4012 HC4012 HS4012

Zugtaster 1P (NO) 10 A 250V AC - 1-Modul HD4033 HC4033 HS4033

Taster 1P (NO) 10 A 12 V AC mit Beleuchtung rot  - 1-Modul  HD4038R12 HC4038R/12 HS4038R/12

Taster 1P (NO) 10 A 230 V AC mit Beleuchtung rot  - 1-Modul HD4038R230 HC4038R/230 HS4038R/230

Taster 1P (NO) 10 A 12 V AC mit Beleuchtung grün  - 1-Modul HD4038V12 HC4038V/12 HS4038V/12

Taster 1P (NO) 10 A 230 V AC mit Beleuchtung grün  - 1-Modul HD4038V230 HC4038V/230 HS4038V/230

Fernschaltrelais 10 AX 250 V AC 3 L  - 1-Modul HD4331V230 HC4331/230 HS4331/230

Fernschaltrelais 10 AX 250 V AC 3/4 L  - 1-Modul HD4332V230 HC4332/230 HS4332/230

GASMELDER

Gasmelder für Methan (Erdgas) - 2-Module HD4511V12 HC4511/12 HS4511/12

Gasmelder für Flüssiggas - 2-Module HD4512V12 HC4512/12 HS4512/12

ENERGIEEFFIZIENZ UND THERMOREGULIERUNG

Hotelcard-Schalter - 3-Module HD4544 HC4544 HS4544

Raumthermostat - 2-Module HD4441 HC4441 HS4441

Elektronischer Raumthermostat mit Sommer/Winter Automatik - 2-Module HD4442 HC4442 HS4442

Elektronischer Chronothermostat, programmierbar für Tage/Woche - 3-Module HD4451 HC4451 HS4451

CH-STECKDOSEN UND ANDERE LÄNDER-STANDARD

Steckdose CH-Standard T12 - 2L+PE 10 A 250 V AC- mit Schraubklemmen - 2-Module HD4164T12 
632 070 001

HC4164/12 
632 070 831

HS4164/12 
632 070 041

Steckdose CH-Standard T12 mit Schaltzeichen - 2L+PE 10 A 250 V AC- mit Schraubklemmen - 2-Module HD4164T12S HC4164/12S HS4164/12S

Steckdose CH-Standard T13 - 2L+PE 10 A 250 V AC- mit Schraubklemmen - 2-Module HD4164T13 
639 070 001

HC4164/13 
639 070 831

HS4164/13 
639 070 041

Steckdose CH-Standard T13 mit Schaltzeichen - 2L+PE 10 A 250 V AC- mit Schraubklemmen - 2-Module HD4164T13S HC4164/13S HS4164/13S

Steckdose CH-Standard T23 - 2L+PE 16 A 250 V AC- mit Steckklemmen - 2-Module (Montage nur in Gr.I möglich) HD4164T23 HC4164/23 HS4164/23

Steckdose CH-Standard T15 - 4L+PE 10 A 250 V AC- mit Steckklemmen - 2-Module (Montage nur in Gr.I möglich) HD4164T15 HC4164/15 HS4164/15

Steckdose CH-Standard T25 - 4L+PE 16 A 250 V AC- mit Steckklemmen - 2-Module (Montage nur in Gr.I möglich) HD4164T25 HC4164/15 HS4164/25

Programm Axolute




